
Convient aux endroits humides 
Types 2, 3, 3R, 4X, 5, 12, 13 
Ta -50°C à 40°C

Fabriqué aux États-Unis

CARACTÉRISTIQUES-SPÉCIFICATIONS
Caractéristiques
• Fourni avec des œillets de taille codée par 

couleur pour s'adapter précisément à votre 
cordon

• ID entièrement usiné - sans bavures pour 
éviter d'accrocher le fil

• Anneau de mise à la terre unique et précis 
pour saisir et retenir le cordon avec force

• Conception supérieure et robuste pour une 
meilleure protection contre les intrusions

• Fourni avec une rondelle d'étanchéité et un
contre-écrou HDI

• La conception usinée avec précision fournit
une valeur de couple complète, empêchant
l'arrachement du conduit et maintenant une
mise à la terre complète

• Étanchéité à l'eau et aux liquides
• Dans la plupart des cas, l'installation peut

se faire sans démonter le raccord
• Disponible en acier et en aluminium

Matériaux
• Écrou/corps

» Acier, aluminium
• Oeillet

» Santoprène
• Contre-écrou

» Acier
• Anneau de mise à la terre

» Acier

Connecteur AC MC à gaine PVC

Fourni avec une 
rondelle d'étanchéité

Corps en acier massif 
complètement usiné

Fourni avec un 
contre-écrou HDI

L'anneau de mise à la terre unique 
et précis saisit et retient avec 

force

Écrou à compression en acier allié entièrement 
usiné - Dessus bombé pour évacuer les liquides

Anneau de compression en 
acier et œillet en santoprène 

www.hubbell.ca
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Numéro de 
catalogue

Taille

(pouces)

Gamme de 
câble sur la 

gaine

Gamme de 
câble sur 
l'armure 

Couleur de 
l'œillet à 
utiliser

Dénuder
la gaine

extérieure 
(1)

ØA B (Hex) C* D ØE

ST050H462 1/2

,485-,585 ,405-,505 Jaune

3/8"-1/2" 1-3/16" 1-1/8" 2" 5/8" ,440,560-,610 ,480-,530 Gris

,610-0,720 ,500-,610 Noir

ST050H465 1/2
,670-,750 ,620-,700 Jaune 

13/16"-7/8" 1-7/16" 1-1/4" 2-1/4" 5/8" ,610
,750-0,825 ,700-,735 Gris

ST050H466 1/2
,825-,875 ,745-,795 Gris

13/16"-7/8" 1-5/8" 1-9/16" 2-1/2" 5/8" ,610
,875-1,000 ,795-,920 Rouge

ST075H467 3/4
,875-1,000 ,795-,920 Rouge

13/16"-7/8" 1-5/8" 1-9/16" 2-1/2" 5/8" ,735
1,000-1,065 ,920-,985 Bleu

ST075H468 3/4
1,065-1,125 ,970-1,070 Bleu

7/8"-1" 2-1/16" 2" 2-13/16" 5/8" ,790
1,125-1,250 1,070-1,160 Rouge

ST100H469 1
1,065-1,125 ,970-1,070 Bleu

7/8"-1" 2-1/16" 2" 2-13/16" 5/8" ,950
1,125-1,250 1,070-1,160 Rouge

ST100H549 1 1,250-1,375 1,170-1,250 Blanc 7/8"-1" 2-1/16" 2" 2-7/8" 11/16" ,970

ST125H470 1-1/4
1,380-1,500 1,250-1,375 Bleu

7/8"-1" 2-3/8" 2-5/16" 3-1/2" 11/16" 1,210
1,500-1,630 1,375-1,505 Vert

ST125H471 1-1/4
1,630-1,750 1,505-1,625 Brun

1"-1-7/16" 2-7/8" 2-13/16" 4-5/16" 11/16" 1,350
1,750-1,880 1,625-1,755 Violet

ST150H472 1-1/2
1,630-1,750 1,505-1,625 Brun

1"-1-7/16" 2-7/8" 3-1/4" 4-1/4" 11/16" 1,445
1,750-1,880 1,625-1,755 Violet

ST150H473 1-1/2
1,880-1,965 1,800-1,885 Blanc

1-1/16"-1-5/16" 3-3/8" 3-1/4" 4-5/8" 11/16" 1,447
1,970-2,185 1,890-2,100 Orange

ST200H551 2
1,880-1,965 1,800-1,885 Blanc 

1"-2" 3-3/8" 3-1/2" 4-1/2" 3/4" 1-11/16"
1,970-2,185 1,890-2,100 Orange

ST200H474 2
2,185-2,365 2,100-2,280 Brun

1-1/8"-2" 3-3/8" 3-7/8" 4-1/2" 3/4" 2"
2,365-2,565 2,280-2,480 Vert

Détails de la construction

Chaque numéro de catalogue est fourni avec des passe-fils colorés de taille spécifique, comme indiqué pour cette gamme de câbles.

Ajouter le suffixe « S » à la fin du numéro de pièce pour une finition en acier. 

Notes d'installation :
Chaque raccord est accompagné d'une carte d'instructions pour faciliter l'assemblage. La plupart des articles sont livrés avec une série d'œillets 
codés par couleur pour s'adapter au mieux au diamètre du câble que vous utilisez, qui est le diamètre extérieur du PVC. 
Il n'est pas nécessaire de démonter le raccord. Vous devez d'abord dénuder votre gaine en PVC sans couper l'armure. 
(1) Après avoir dénudé la gaine PVC à la longueur recommandée, il suffit de desserrer l'écrou de compression et d'insérer le câble.
Glissez le câble à fond dans le raccord jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans l'anneau de rétention de la mise à la terre. 
Les tailles indiquées ci-dessus sont livrées avec des œillets supplémentaires pour s'adapter au câble utilisé. 

KIL-Connector-Catalogue-Sheet-CanFR-V2
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Numéro de 
catalogue

Taille 
(pouces)

A
Filetage intérieur 

(pouces)
B - Longueur

(pouces)

C - Diamètre 
(pouces)

D - Hauteur de 
la cosse (pouces) Capacité du fil

LN050GRL 1/2 1/2 "-14 NPS 5/16" 1-1/4" 3/4" # 14 - # 4

LN075GRL 3/4 3/4"-14 NPS 5/16" 1-1/2" 3/4" # 14 - # 4 

LN100GRL 1 1"-11.5 NPS 7/16" 1-13/16" 3/4" # 14 - #4

LN125GRL 1-1/4 1-1/4"-11.5 NPS 7/16" 2-1/4" 3/4" # 14 - # 4

LN150GRL 1-1/2 1-1/2"-11.5 NPS 7/16" 2-3/8" 3/4" # 14 - # 4

LN200GRL 2 2"-11.5 NPS 7/16" 2-7/8" 3/4" # 14 - # 4

LN250GRL 2-1/2 2-1/2"-8 NPS 5/8" 3-7/16" 3/4" # 8 - 2/0

LN300GRL 3 3"-8 NPS 5/8" 4" 3/4" # 8 - 2/0

LN350GRL 3-1/2 3-1/2"-8 NPS 5/8" 4-9/16" 3/4" # 8 - 2/0

LN400GRL 4 4"-8 NPS 5/8" 5-1/8" 3/4" # 8 - 2/0
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Available OPTIONS:
Copper Lugs and Aluminum Ground Lugs with
Various Size Wire Capacity Options Available 

Galvanizing Plating Option: 
Add su�x “G” to cat # consult factory min.ord. qtys. apply

Alternative Locknuts Product Series:
LN Commerical Grade or LNHDI Heavy Duty Industrial Grade

AMERICAN FITTINGS Corporation
®

Since  1946

Industrial SPEC-grade
True TIGHT Steel Locknuts 

AMFICO AHLN Series Bonding Locknuts connect threaded Rigid/IMC 
conduit to an enclosure, o�ering supply-side equipment bonding 
and grounding with various options. Solve problems when 
connector or conduit thread lengths are taken up by thick metal or 
non-metallic enclosure walls.

Compliances:
Certi�ed Made in the USA
UL 514B
NEMA Standard FB1
Federal Standard A-A-50553
UL Standards: 514B, 467
CSA Standard: C22.2 No. 18F
RoHS and REACH Compliant
Prop.65 CA Compliant
UNSPSC 39121311

File # E258495

Distinctive Diamond Shaped Knurled Serrations
Bite TIGHT & RIGHT Into All Metals & Finishes

Will Not Vibrate Loose & Maintains Watertight Seal

CAT #  TRADE          
SIZE

A             
INTERNAL     
THREAD

B     
LENGTH

C    
DIAMETER

D            
TAB            

LENGTH
AH50LN-GS 1/2" 1/2"-14 NPS 5/16" 1-1/4" 13/16"
AH75LN-GS 3/4" 3/4"-14 NPS 5/16" 1-1/2" 13/16"
AH100LN-GS 1" 1"-11.5 NPS 7/16" 1-13/16" 13/16"
AH125LN-GS 1-1/4" 1-1/4"-11.5 NPS 7/16" 2-1/4" 13/16"
AH150LN-GS 1-1/2" 1-1/2"-11.5 NPS 7/16" 2-3/8" 13/16"
AH200LN-GS 2" 2"-11.5 NPS 7/16" 2-7/8" 13/16"
AH250LN-GS 2-1/2" 2-1/2"-8 NPS 5/8" 3-7/16" 13/16"
AH300LN-GS 3" 3"-8 NPS 5/8" 4" 13/16"
AH350LN-GS 3-1/2" 3-1/2"-8 NPS 5/8" 4-9/16" 13/16"
AH400LN-GS 4" 4"-8 NPS 5/8" 5-1/8" 13/16" B 

C 

 D 

A

Ground Lugs are Manufactured from High Strength 6061-T6 Aluminum, and are 
Ideally Suited for Grounding and Bonding Applications 
Accommodating Both Copper and Aluminum Conductor Sizes #14 AWG 
to 250 KCMIL, UL486B Listed, AL9CU Rated, for Copper and Aluminum Conductor 

CAT #  TRADE          
SIZE

A             
INTERNAL     
THREAD

B     
LENGTH

C    
DIAMETER

AH50LN 1/2" 1/2"-14 NPS 5/16" 1-1/4"
AH75LN 3/4" 3/4"-14 NPS 5/16" 1-1/2"
AH100LN 1" 1"-11.5 NPS 7/16" 1-13/16"
AH125LN 1-1/4" 1-1/4"-11.5 NPS 7/16" 2-1/4"
AH150LN 1-1/2" 1-1/2"-11.5 NPS 7/16" 2-3/8"
AH200LN 2" 2"-11.5 NPS 7/16" 2-7/8"
AH250LN 2-1/2" 2-1/2"-8 NPS 5/8" 3-7/16"
AH300LN 3" 3"-8 NPS 5/8" 4"
AH350LN 3-1/2" 3-1/2"-8 NPS 5/8" 4-9/16"
AH400LN 4" 4"-8 NPS 5/8" 5-1/8"

C 

 B 

A

Can Accomodate a Ground Screw or Add Su�x SS to Cat # or
Request Cat# AHLNSS from Factory.

Style 1 AHLN Locknut
  Available with or without a 

Single Ground Screw on Locknut

Style 3 AHLNGS Locknut with
Tab with Ground Screw 

Size Range: 1/2” -  4”
Product Series: AHLN True TIGHT Locknuts 
Material: Solid Alloy Steel Construction
Precision Machined Tolerances
Zinc Plated with Chromate Finish
Made in the USA Twice the Strength & Durability of ALL

Zinc Cast and Malleable Products

Flat Hex Surfaces Provide a Area to Wrench for 
Full Torque Without Distortion or Cracking

 D 

C 

 B 

A

CAT #  TRADE          
SIZE

A             
INTERNAL     
THREAD

B     
LENGTH

C    
DIAMETER

D            
LUG    

HEIGHT
AH50LN-GL 1/2" 1/2"-14 NPS 5/16" 1-1/4" 3/4"
AH75LN-GL 3/4" 3/4"-14 NPS 5/16" 1-1/2" 3/4"
AH100LN-GL 1" 1"-11.5 NPS 7/16" 1-13/16" 3/4"
AH125LN-GL 1-1/4" 1-1/4"-11.5 NPS 7/16" 2-1/4" 3/4"
AH150LN-GL 1-1/2" 1-1/2"-11.5 NPS 7/16" 2-3/8" 3/4"
AH200LN-GL 2" 2"-11.5 NPS 7/16" 2-7/8" 3/4"
AH250LN-GL 2-1/2" 2-1/2"-8 NPS 5/8" 3-7/16" 3/4"
AH300LN-GL 3" 3"-8 NPS 5/8" 4" 3/4"
AH350LN-GL 3-1/2" 3-1/2"-8 NPS 5/8" 4-9/16" 3/4"
AH400LN-GL 4" 4"-8 NPS 5/8" 5-1/8" 3/4"

1/2” to 2” Lug #14-#4   2 1/2” to 4” #8-2/0 Other sizes available consult factoryStyle 2 AHLNGL Locknut with AL Lay-In Lug Lug 
can be field moved  into 1 of 3 factory drilled 

threaded holes for EZ installationContre-écrou avec cosse à insertion GL Lay-In. 
La cosse peut être déplacée sur place dans l'un 
des 3 trous filetés percés en usine pour faciliter 

l'installation.

CARACTÉRISTIQUES-SPÉCIFICATIONS
Caractéristiques
• Les cannelures moletées en forme de 

diamant uniques assurent un ajustement 
serré sur tous les métaux et finitions, 
maintenant un joint étanche à l'eau pour 
éliminer le desserrage dû aux vibrations.

• Acier massif usiné avec précision à partir 
d'une barre massive, offrant une résistance 
et une durabilité deux fois supérieures à 
celles de tous les produits en zinc moulé et 
malléables.

• Une encoche usinée pour verrouiller 
solidement votre "bump lock" en position.

• Les surfaces hexagonales plates permettent 
d'appliquer une clé pour un couple complet 
sans provoquer de déformation ou de 
fissure.

•	 La cosse d'insertion peut être déplacée sur
place dans l'un des trois trous filetés pré-
percés pour faciliter l'installation.

• Entièrement réutilisable avec filetage en 
acier massif usiné avec précision

Matériaux
• Contre-écrou

» Construction solide en alliage d'acier 
zingué avec finition chromatée 

• Cosses
» Aluminium

Accessoires

Contre-écrou en acier avec cosse 
de mise à la terre

• Gamme de tailles : 1/2" - 4"
• Fabriqué aux États-Unis
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