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ÉCLAIRAGE

Séries VMLX et WMLX

Introduction

Spécifications
Caractéristiques :
• Performances photométriques traditionnelles
• Options de réfracteur pour les types I, III et V
• Le boîtier VML-X peut être installé ultérieurement sur

les boîtiers d'épissure VM existants pour une
installation facile

• Adaptateurs rétro-adaptés pour supporter différents
fabricants

• Durée de vie du réseau DEL : plus de 100 000 heures
avec 70 % de luminosité initiale

• Sorties de chromaticité :
- CCT frais 5 000 K, IRC 70.
- CCT chaud 3 000 K, IRC 95.

• Options de couleurs respectueuses de la faune
- Amber (Ambre)  – aide à protéger la faune marine
- PC Amber – ambre recouvert de phosphate
- Green (Vert) – aide à protéger les oiseaux migrateurs

• Protection contre les surtensions
• Le globe et la cage protectrice sont fournis assemblés

au réservoir
• Autotests et autodiagnostics sur les luminaires à

batterie de secours
• Borniers montés comme standard
• Encombrement de stockage réduit

Taille 1

Taille 2 Taille 3

Matériaux :
• Boîtier, boîte d'épissure et cages – alliage

d'aluminium sans cuivre résistant à la corrosion
• Finition époxy/polyester en poudre cuite, appliquée

électrostatiquement pour une protection complète
et uniforme contre la corrosion

• Tout le matériel externe – acier inoxydable
• Réflecteurs – polycarbonate blanc
• Globe standard en verre
• Globe optionnel en polycarbonate

Classes électriques :

VMLX:
Classe I, Div. 2, Groupes A,B,C,D 
Classe I, Zone 2, Groupes IIC, IIB, IIA 
Classe II, Div. 1 & 2, Groupes E,F,G 
Classe III
Convient aux endroits humides 
Type 3, 4X
IP66
Homologué marin 
(États-Unis uniquement)

Homologué IECEx (Zone 2)
Ex ec IIC T4/T3 Gc
Ex tb IIIC T4/T3 Db

Aptitude ambiante -40°C à 65°C 
(voir les tables). -20°C à 50°C pour 
les modèles d'urgence

Certificat IECEx
                  QPS 15.0006

Certificat ATEX 
                  QPS22ATEX7000

WMLX:
Convient aux endroits humides
Type 3, 4X
IP66

• 110 à 250 VCC
• 120 à 277 VCA, 50/60 Hz
• 347 à 480 VCA, 50/60 Hz
• Protection standard contre les surtensions 6 KV
• Protection supplémentaire contre les surtensions en

option, les transitoires selon la nouvelle norme ANSI
C82.77-5 2015 catégorie C haute (20 KV, 1,2/50 μS
et 10 KA, 8/20 μS) d'ondes combinées standard et
d'onde annulaire (6 KV, 100 KHz)

• Durée de la batterie : 90 mins 10 W, 180 mins 5W
• Taille du terminal : 12AWG /4 mm (boucle d'entrée,

boucle de sortie)
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Séries VMLX et WMLX

Logique du catalogue

VML 3 28 30 5W PC2 GX AiE

Le numéro de catalogue complet du luminaire est le suivant :

Constante de série :
VML: Homologué pour endroits dangereux
WML: Homologué non-dangereux / pour endroits humides

30 – 120 à 277 VCA, 50/60 Hz  
33 – 347 à 480 VCA, 50/60 Hz  
34 – 105 à 250 VCC

Installation sur boîte 
d'épissure : 
  vide – Aucune boîte d'épissure fournie

A – Pendantif (VMA2B, VMA3B)
B – Mural (VMB2B, VMB3B)
X – Plafonnier (VMX2B, VMX3B, VMX6B, 
      VMX7B, VMX8B, VMX9B)
C – Cône (VMC2B, VMC3B)
D – Poteau 25° (VMD4B, VMD5B)
S – Poteau 90° (droit) (VMS4B, VMS5B)

Taille de l'entrée :
     vide – Aucune boîte d'épissure fournie

2 – ¾” NPT
3 – 1” NPT
4 – 1 ¼” NPT
5 – 1 ½” NPT
6 – ¾” NPT (5 moyeux)
7 – 1” NPT (5 moyeux)
8 – M20 (Métrique - 4 moyeux) 
9 – M20 (Métrique - 5 moyeux)

5W – Type 5 - Large (18000 lm)
T1 – Type 1 (9000 lm) 
T3 – Type 3 (9000 lm)

Cage protectrice :
       G –  avec cage

Optiques :
  vide – Type 5 - Sans optiques

Options :

Température de couleur corrélée (CCT) 
minimum 3000K; ZZ = indice de rendu 
des couleurs (CRI) maximum 95 
(aucune valeur = standard 5000K CCT 
70 CRI  minimum)

AMBER – DEL de couleur ambre pour aider à 
       protéger la faune marine
 PC  AMBER – DEL de couleur ambre recouvert de
       phosphate           

GREEN – DEL de couleur verte pour aider à 
  protéger les oiseaux migrateurs

AR – Réflecteur incliné
DR – Réflecteur à dôme
HA – Haute température ambiante : réservoir 
         plus grand avec luminaire de plus faible 
         puissance pour une utilisation dans une 
         température ambiante plus élevée
Px – Photocellule installée en usine
        1 = 120VCA
        2 = 208-277VCA          
        3 = 347VCA
SP – Ajouter une protection supplémentaire 
        contre les surtensions

        F – Fusible unique
      FF – Fusible double
CISPR – Conducteur marqué CE
      xH – Peinture en option - exemple:   
 RH = Red Housing (boîtier rouge)

PC – Lentille en polycarbonate 
(globe standard de verre) 

YYZZ – Chromaticité DEL blanche où YY=
Taille du 
réservoir : 
1 – Petit (5000, 7000, 9000 lm) 
2 – Moyen (12000, 15000, 
      18000 lm) 
3 – Grand (23000, 28000 lm)

Luminosité du luminaire
par 1 000 lumens :
5 – 5000 lm
7 – 7000 lm
9 – 9000 lm
12 – 12000 lm
15 – 15000 lm 
18 – 18000 lm 
23 – 23000 lm
28 – 28000 lm

Batterie de secours (option) :
iE05 – 500 lumens (180 min.)
iE1 – 1000 lumens (90 min.)

*seulement pour les options de 
 luminosité 5, 7, 9, & 12 

Tension d'alimentation :




