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NOTES:

1. CERTIFICATION :CSA

2. MADE IN CANADA/ FABRIQUE AU CANADA

3. BOX VOLUME / VOLUME DE LA BOITE: 50 IN3(PO?) [819 CM?]

4. ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES AND [MILLIMETERS] /
TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN POUCES ET [MILLIMETRES]

Cable pryout / Sortie de cable

DIMENSION (QTY/QTE)| LOCATION / LOCALISATION
11/16" (16) ENDS / BOUTS
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CABLE TYPES AND RANGES FOR CLAMP /
TYPES ET GAMMES DE CABLES POUR LA BRIDE

CABLE TYPES /
TYPES DE CABLES

CABLE RANGES / GAMMES DE CABLES

NMD90 or/ ou AC90

14/2 - 8/2 or/ ou 14/3 - 8/3

MATERIAL/MATERIAU :
GALVANIZED STEEL /
ACIER GALVANISE

DESIGN & DIMENSIONS OF PRODUCT SHOWN ON THIS DRAWING ARE SUBJECT
TO CHANGE WITHOUT NOTICE / LES CONCEPTIONS ET DIMENSIONS MONTREES
DANS CE DESSIN SONT SUJETTES A MODIFICATION SANS PREAVIS

SCALE : .
ECHELLE : 1:2

TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE NOTED :

TITLE /
TITRE :

. DEVICE BOX /
BOITE APPAREIL 8" X3" X2.5" 4G
LLEU UPC
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